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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung Korrosionsschutzwachs WS-440-400

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Produktkategorien [PC]
PC2 Adsorptionsmittel
PC14 Produkte zur Behandlung von Metalloberflachen, einschlieRlich Galvanik- und Galvanisierprodukte

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler)
Wekem GmbH

Emilie-Winkelmann-Str. 2

D-59192 Bergkamen

Tel.: +49 (0) 2389-403010

Fax: +49 (0) 2389-4030111

E-Mail: vertrieb@wekem.de

Auskunft gebender Bereich: Produktsicherheit

www.wekem.de

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer
z. B. Giftnotruf Mainz (24h) +49 (0) 6131 - 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gesundheitsgefahren
STOT SE 3

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gesundheitsgefahren
Skin Irrit. 2

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.

Physikalische Gefahren
Flam. Aerosol 1

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren
H222 Extrem entzindbares Aerosol.

Physikalische Gefahren
Flam. Aerosol 1

Gefahrenhinweise fur physikalische Gefahren
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Umweltgefahren
Aquatic Chronic 2
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Gefahrenhinweise fur Umweltgefahren
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07 GHS09
Signalwort
Gefahr

Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise fiir physikalische Gefahren:
H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Gefahrenhinweise fur Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Gefahrenhinweise fur Umweltgefahren:
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Allgemeines:
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Pravention:

P210 Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht
rauchen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Raumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.

Aufbewahrung:
P403 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.

Entsorgung:
P501 Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

Andere Kennzeichnung

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gem. Verordnung EG Nr. 648/2004
>30%

aliphatische Kohlenwasserstoffe

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Bemerkung
Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

3.1/3.2 Stoffe/Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Propan 10-25%
CAS 74-98-6
EC 200-827-9
INDEX 601-003-00-5
Flam. Gas 1, H220 / Liquef. Gas, H280

Isobutan 25-50 %
CAS 75-28-5
EC 200-857-2
INDEX 601-004-00-0
Flam. Gas 1, H220 / Liquef. Gas, H280

Naphtha (Erdél), hydrodesulfuriert, schwer ; Naphtha, wasserstoffbehandelt, 10 -25 %
niedrigsiedend

CAS 64742-82-1
EC 265-185-4
INDEX 649-330-00-2

Flam. Liq. 3, H226 / Asp. Tox. 1, H304 / STOT SE 3, H336 / Aquatic
Chronic 2, H411

Lésungsmittelnaphtha (Erddl), mittlere aliphatische ; Straight-run-Kerosin 25-10%
CAS 64742-88-7
EC 265-191-7
INDEX 649-405-00-X
Flam. Liq. 3, H226 / Asp. Tox. 1, H304

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics 10-25%
EC 927-510-4

Asp. Tox. 1, H304 / Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336 / Aquatic
Chronic 2, H411 / Flam. Liq. 2, H225

Calcium sulfonate 25%
Eye Irrit. 2, H319

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Beschmutzte, durchtrankte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit:

Wasser und Seife

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
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Nach Augenkontakt

Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen und
Augenarzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome

Bisher keine Symptome bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fur den Arzt
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Zusatzliche Angaben

Bei Verbrennung starke RuRentwicklung. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Zum Schutz von Personen und zur
Kihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen. Kontaminiertes Loéschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Trockenloschmittel
Schaum

Kohlendioxid (CO2)
Wassernebel

Ungeeignete Loschmittel

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen:

Kohlendioxid (CO2)
Kohlenmonoxid

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Notfallplane
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Liftung sorgen.

Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen

Personliche Schutzausristung verwenden. Ausbreitung des Gases besonders am Boden (schwerer als Luft) und in
Windrichtung beachten.

Schutzausristung

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben und Aerosolen ist Atemschutz zu verwenden.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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Sicherstellen, dass Leckagen zurlickgehalten werden kénnen, z. B. mit Hilfe von Auffangwannen oder tiefergelegten
Bereichen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behorden
benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Fir Rickhaltung

Geeignetes Material zum Aufnehmen

Sand

Kieselgur

Erde
Universalbinder

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
SchutzmaBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang

Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8). Nicht gegen Flammen oder glihende Gegenstande sprihen.
Vermeiden von:

Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole

Hautkontakt

Augenkontakt

BrandschutzmafRnahmen

Explosionsgeschutzte Anlagen, Apparaturen, Absauganlagen, Gerate etc. verwenden. Nur antistatisch ausgerustetes
(funkenfreies) Werkzeug verwenden. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Ubliche MalRnahmen
des vorbeugenden Brandschutzes. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

UmweltschutzmaBnahmen

Siehe Abschnitt 8.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Ausreichende Lagerraumbeliiftung
sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise

Zu vermeidende Stoffe
Fernhalten von:

Nahrungs- und Futtermittel
Nicht zusammen lagern mit:
brennbarer Stoff

Lagerklasse
2B Aerosole

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut gelufteten Ort aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1 Zu uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

CAS-Nr.  Arbeitsstoff LTV STV Bemerkung
74-98-6 Propan 1800 mg/m*® 1000 ppm 7200 (1) mg/m?® 4000 (1) (1) 15 minutes average value
ppm
Deutschland
75-28-5 Isobutan 2400 mg/m* 1000 ppm 9600 (1) mg/m* 4000 (1) (1) 15 minutes average value
ppm

Deutschland
61789-86-4  Sulfonsauren, Erddl-, Calciumsalze 5 (1) mg/m? 20 (1)(2) mg/m? (1) Respirable fraction
(2) 15 minutes average value

Deutschland

LTV = Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

STV = Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

Quelle: GESTIS International Limit Values (http://limitvalue.ifa.dguv.de/)

Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren: GESTIS Analytical Methods (http://amcaw.ifa.dguv.de/)

Expositionsgrenzwerte bei bestimmungsgemaBer Verwendung
Luftgrenzwerte
Grenzwerttyp (Herkunftsland):
AGW (DE)
Arbeitsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
EG-Nr. 927-510-4
Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert 1000 mg/m?
Uberschreitungsfaktor 2
DNEL-/PNEC-Werte

DNEL Verbraucher
Arbeitsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

DNEL Typ

DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

DNEL Wert 447 mg/m?

Arbeitsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

DNEL Typ

DNEL Langzeit dermal (systemisch)

DNEL Wert 149 mg/kg

Arbeitsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

DNEL Typ
DNEL Langzeit oral (wiederholt)
DNEL Wert 149 mg/kg

DNEL Arbeitnehmer
Arbeitsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

DNEL Typ

DNEL Langzeit inhalativ (systemisch)

DNEL Wert 2085 mg/m?

Arbeitsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

DNEL Typ
DNEL Langzeit dermal (systemisch)
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DNEL Wert 300 mg/kg
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Hautschutz

Geeignetes Material
NBR (Nitrilkautschuk)

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) >480 min

Bemerkung

Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu bertcksichtigen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren.

Koérperschutz

Erforderliche Eigenschaften
antistatisch
schwer entflammbar

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei:
Grenzwertlberschreitung

Geeignetes Atemschutzgerat
Filtergerat mit Filter bzw. Geblasefiltergerat Typ:
AX

Bemerkung
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand

Aerosol

Farbe

cremefarben

Geruch

charakteristisch

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Flammpunkt (°C) -80 °C (Isobutane)
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Seite 7/12



Sicherheitsdatenblatt geman
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

® (REACH)
Korrosionsschutzwachs

professionelle Druckdatum 07.09.2017
INDUSTRIEPRODUKTE Bearbeitungsdatum 07.09.2017
Version 1.1
Parameter Methode - Quelle - Bemerkung
Entzlindbarkeit nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze 13 Vol-% (propane)
untere Explosionsgrenze 1,4 Vol-% (isobutane)
Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 0,768 g/lcm? Temperatur 20 °C
Fettléslichkeit (g/L) nicht bestimmt
Wasserloslichkeit (g/L) Nicht mischbar
Léslich (g/L) in nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

9.2 Sonstige sicherheitsrelevante Angaben

Losemittelgehalt (%)
Wert 40,5%

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Bei Erwarmung:

Gefahr des Berstens des Behalters.
10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe

Oxidationsmittel, stark

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fihren.
Kohlendioxid

Kohlenmonoxid
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat

Akute dermale Toxizitat
Inhaltsstoff Naphtha (Erddl), hydrodesulfuriert, schwer ; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
Akute dermale Toxizitdat >3000 mg/kg
Wirkdosis
LD50:
Spezies:
Kaninchen
Inhaltsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Akute dermale Toxizitidt >4 mg/kg
Wirkdosis
LD50:
Spezies:
Ratte
Akute inhalative Toxizitdt (Dampf)
Inhaltsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Akute inhalative Toxizitat (Dampf) >23,3 mg/L
Wirkdosis
LC50:
Expositionsdauer 4h
Spezies:
Ratte
Akute orale Toxizitat
Inhaltsstoff Naphtha (Erddl), hydrodesulfuriert, schwer ; Naphtha, wasserstoffbehandelt, niedrigsiedend
Akute orale Toxizitat >6500 mg/kg
Wirkdosis
LD50:
Spezies:
Ratte
Inhaltsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Akute orale Toxizitat >8 mg/kg
Wirkdosis
LD50:
Spezies:
Ratte

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Abschatzung/Einstufung
Reizt die Haut.

Augenschadigung/-reizung

Abschiatzung/Einstufung
leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
STOT SE 3
Narkotisierende Wirkung

Abschatzung/Einstufung
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat

Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat
Inhaltsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Akute (kurzfristige) Fischtoxizitat >1-<=10 mg/L
Wirkdosis
LL50

Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Krebstiere
Inhaltsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Krebstiere >1-<=10 mg/L
Wirkdosis
LL50

Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien
Inhaltsstoff Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
Akute (kurzfristige) Toxizitat fiir Algen und Cyanobakterien >10 - <=100 mg/L
Wirkdosis
EC50

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.

12.4 Mobilitat im Boden

Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor.

12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Abfallschliissel Verpackung 150110
gefahrlicher Abfall Ja.
Abfallbezeichnung
Verpackungen, die Rickstande geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind
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Abfallschliissel Produkt 160504
gefahrlicher Abfall Ja.

Abfallbezeichnung
gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-NTr. 1950 1950 1950
14.2 Offizielle Benennung fiir die DRUCKGASPACKUNGEN AEROSOLS Aerosols, flammable
Beférderung
14.3 Klasse(n) 2 2.1 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
14.5 UMWELTGEFAHRDEND Ja. Ja. Ja.
14.6 Besondere nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
Vorsichtsmalinahmen flr den
Verwender
14.7 Massengutbeférderung gemal nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code
Zusatzliche Angaben - Landtransport (ADR/RID)
Gefahrzettel 2.1
Begrenzte Menge (LQ) 1L
Tunnelbeschrankungscode D
Beférderungskategorie 2
Zusatzliche Angaben - Seeschiffstransport (IMDG)
Marine pollutant Ja.
Zusatzliche Angaben - Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Begrenzte Menge (LQ) 30

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Sonstige EU-Vorschriften

Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG liber die Begrenzung von Emissionen fliichtiger organischer

Verbindungen (VOC-RL)
Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 65 Gew-%
VOC-Wert (in g/L): 532 g/L

Zu beachten

Aerosolrichtlinie (75/324/EWG)

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Giber Detergenzien
enthalt / contains: >30% alihatische Kohlenwasserstoffe / aliphatic hydrocarbons
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Nationale Vorschriften

Sonstige Hinweise
(A) BGBL 2009 Il 314 Aerosolverpackungsverordnung

Deutschland

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
wassergefahrdend (WGK 2)

Bemerkung
Dokumentation der Selbsteinstufung nicht erfolgt gemal VwVwsS, 3a.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Far diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu

Zusatzliche Hinweise

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung.
Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar
auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer
Bearbeitung unterzogen wird, kbnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdrucklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volitext)

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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