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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Hochleistungs-Kuehlschmierkonzentrat u. Sageél CBF Art.Nr. 084241

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wassermischbares Metallbearbeitungsfluid

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: Jokisch GmbH
Strale: IndustriestralRe 5
Ort: D-33813 Oerlinghausen
Telefon: +49(0)5202/9734-0 Telefax: +49(0)5202/9734-49
E-Mail: info@jokisch-fluids.de
Ansprechpartner: Herr Sengenhoff
E-Mail: MSDS@jokisch-fluids.de
Internet: www.jokisch-fluids.de
Lieferant
Firmenname: Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge
Strale: Haberlandstrale 55
Ort: D-81241 Minchen
Telefon: +49 89 8391-9900
Internet: www.hoffmann-group.com
1.4. Notrufnummer: Notrufnummer (24h) +49 89 220 61012 (de, en), Deutschland 0800 000 7801

(gebuhrenfrei)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenhinweise

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P501 Inhalt/Behalter Sonderabfallsammlung zufuhren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthalt 2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil

EG-N. [Index-Nr. [REACH-N.

GHS-Einstufung

64742-56-9 Destillate (Erdol), Lésungsmittel-entwachste leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert 15-<20%

265-159-2 | [01-2119480132-48

Asp. Tox. 1; H304

68920-66-1 Fettalkoholpolyglykolether 5-<10%
| [01-2119489407-26

Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H315 H400 H411

143-28-2 (Z)-Octadec-9 enol 1-<25%
205-597-3 | |O1 -2119489408-24

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 1-<25%
203-961-6 | |01-2119475104-44
Eye Irrit. 2; H319

90-43-7 Biphenyl-2-ol (vgl. 2-Hydroxybiphenyl) 01-<1%
201-993-5 |604-020-00-6 |01 -2119511183-53
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1; H315 H319 H335 H400

4299-07-4 2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-on 01-<1%
420-590-7 | [01-0000016721-74

Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H314 H317 H400 H410
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Das hochraffinierte Mineraldl enthalt nach IP 346 einen DMSOQOextrahierbaren Anteil von weniger als 3 % (w/w).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen. Keinerlei Verabreichungen bei Bewusstlosigkeit oder
Krampfen.

Nach Einatmen
Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel
Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen.
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Verschlucken/Unfall die betroffene Person in Ruhelage halten, evtl. artzliche
Hilfe hizuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
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Symptomatische Behandlung

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Wassernebel. Schaum. Trockenléschmittel. Kohlendioxid (CO2).

Ungeeignete Loschmittel
Scharfer Wasserstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kbnnen entstehen:
Stickoxide (NOx).
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid (CO2).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Vollschutzanzug.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Siehe Schutzmalnahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Leckagen oder Verschiuttetes mit flissigkeitsbindendem nicht brennbarem Material aufhalten und auffangen
und in Fassern entsorgen. z.B. Sand, Erde, Universalbindemittel, Diatromeenerde.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Grol3e
Mengen mechanisch aufnehmen
Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften grtindlich reinigen . Mit
Detergentien reinigen. Lésemittel vermeiden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.
Direkten Kontakt mit dem Produkt vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.

Weitere Angaben zur Handhabung
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

7.2. Bedinqgungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5-40 °C
Maximale Lagerdauer: 1 Jahr
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Zusammenlagerungshinweise

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Nicht mit starken Oxidationsmitteln zusammenlagern
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Die Vorschriften fur lagerraume gelten auch fur Arbeitsstatten, wo das Produkt gehandhabt wird.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12

7.3. Spezifische Endanwendungen

Wassermischbares Metallbearbeitungsfluid

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 10 67 1,5(1)

90-43-7 Biphenyl-2-ol 5E 1(1)
DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 20 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 67,5 mg/m?
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 67,5 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 10 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,25 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 34 mg/m?
Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 50,6 mg/m?
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PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert
68920-66-1 | Fettalkoholpolyglykolether

Silwasser 0,002 mg/l
Meerwasser 0,002 mg/l
SuRwassersediment 6,33 mg/kg
Meeressediment 6,33 mg/kg
Boden 1,0 mg/kg
112-34-5 | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

SuRwasser 1 mg/l
Meerwasser 0,1 mg/l
SiuRwassersediment 4 mg/kg
Meeressediment 0,4 mg/kg
Boden 0,4 mg/kg
90-43-7 | Biphenyl-2-ol (vgl. 2-Hydroxybiphenyl)

SiRwasser 0,00009 mgl/l
Meerwasser 0,00009 mgl/l
Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,027 mgl/l
SltRwassersediment 0,1284 mg/kg
Meeressediment 0,01284 mg/kg
Boden 2,5 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Personliche Schutzausriistungen nach der Richtlinie 89/686/EWG benutzen.

Augen-/Gesichtsschutz

Bei Spritzgefahr Schutzbrille oder Gesichtsschutzschirm tragen. DIN EN 166

Handschutz

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Wenn unter sicherheitstechnischen Aspekten moglich, geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Schutzhandschuhe aus geeignetem Material (z.B. Nitrilkautschuk; Herstellerangaben und "CEN"-Zeichen
beachten; Durchdringungszeit: level 6, >480 Minuten, Dicke 0,9-1 mm; CE-zertifiziert gem. EN 374 Kat IlI).

Korperschutz

Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Grindliche Hautreinigung sofort nach der Handhabung des Produktes.

Hautschutzplan erstellen.
Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder Luftungsmafinahmen nicht moglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz

getragen werden.
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Druckdatum: 13.01.2021




Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Jokisch GmbH

Hochleistungs-Kuehlschmierkonzentrat u. Sageol CBF Art.Nr. 084241
Uberarbeitet am: 01.01.2021 Materialnummer: 284

Seite 6 von 12

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig

Farbe: hellbraun
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: charakteristisch

pH-Wert (bei 20 °C):

Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich:
Pourpoint:

Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:
Dampfdruck:
Dampfdruck:

Dichte (bei 20 °C):

Dyn. Viskositat:

Kin. Viskositat:
(bei 20 °C)

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar

Prifnorm

in wassrige Lésung 5% ; 9,6 DIN 51369

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
0,97 g/lcm®* EN ISO 12185
nicht bestimmt

41 mm?%s ASTM D 7042

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine Gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften / Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgemafRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Schitzen gegen: Hitze.

10.5. Unvertragliche Materialien
Folgendes ist zu vermeiden: Oxidationsmittel, stark. Saure.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: keine/keiner

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Revisions-Nr.: 1,09 - Ersetzt die Version: 1,08 D -DE
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Akute Toxizitét
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64742-56-9 |Destillate (Erdol), L6sungsmittel-entwachste leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
oral LD50 > 5000 RAT
mg/kg
dermal LD50 >5000 RABBIT
mg/kg
68920-66-1 Fettalkoholpolyglykolether
oral LD50 > 2000 Ratte CESIO
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen OECD 404
mg/kg
143-28-2 (Z)-Octadec-9 enol
oral LD50 >5000 Rat
mg/kg
dermal LD50 8000 Rabbit
mg/kg
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 375 mg/l |Rat
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
oral LD50 3305 Rat
mg/kg
dermal LD50 2764 Rabit
mg/kg
90-43-7 Biphenyl-2-ol (vgl. 2-Hydroxybiphenyl)
oral LD50 2733 Rat OECD 401
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Rat
mg/kg

Sensibilisierende Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitédt bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfugbar
Aspirationsgefahr
Keine Daten verfugbar

Sonstige Angaben zu Priifungen

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Erfahrungen aus der Praxis.
Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG)

vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Revisions-Nr.: 1,09 - Ersetzt die Version: 1,08
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h] ] [d] |Spezies Quelle Methode
64742-56-9 Destillate (Erdol), Losungsmittel-entwachste leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
Akute Fischtoxizitat LC50 >100 96 h|Dickkopfritzel
mg/I
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 GHrinalgen
mg/I
Akute EC50 > 1000 48 h|Daphnia magna
Crustaceatoxizitat mg/l
68920-66-1 Fettalkoholpolyglykolether
Akute Fischtoxizitat LC50 108 mg/I 96 h|Brachydanio rerio OECD 203
(Zebrabarbling)
Akute Bakterientoxizitat (>10000 mg/l) OECD 209
143-28-2 (Z)-Octadec-9 enol
Akute Fischtoxizitat LC50 > 10000 96 h|L. Idus OECD 203
mg/I
Akute Algentoxizitat ErC50 250 mg/| 72 h|Alge
Akute EC50 70 mg/l 48 h|Daphnia magna 92/69/ECC
Crustaceatoxizitat
Fischtoxizitat NOEC 0,042 60 d|Salmog.
mg/I
Akute Bakterientoxizitat (10000 mg/l)
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Akute Fischtoxizitat LC50 1300 96 h|Leopomis macrochirus static methode
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 96 h|Scenedesmus static methode
mg/I subspicatus
Akute EC50 > 100 48 h|Daphnia magna static methode
Crustaceatoxizitat mg/I
Akute Bakterientoxizitat (225 mg/l) static methode

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht geprift.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Methode [wert [ d |auele
Bewertung
64742-56-9 Destillate (Erdol), L6sungsmittel-entwachste leichte paraffinhaltige; Grunddl - nicht spezifiziert
OECD TG 301 B 30% 28
Inharenter Schlamm 30 % 28
68920-66-1 Fettalkoholpolyglykolether
OECD 301 B [>70 % [ 28 |
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
143-28-2 (Z)-Octadec-9 enol
OECD 301 B [87 % [ [
leicht biologisch abbaubar
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
OECD 301C / ISO 9408 [89 % [ 28 |
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
OECD 302B [100 % [ 28 |
Das Produkt ist biologisch abbaubar.
90-43-7 Biphenyl-2-ol (vgl. 2-Hydroxybiphenyl)
301D Ready Biodegradability [75% [ 28 |
leicht

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht geprift.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr.

Bezeichnung

Log Pow

112-34-5

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

90-43-7

Biphenyl-2-ol (vgl. 2-Hydroxybiphenyl)

BCF

CAS-Nr.

Bezeichnung BCF Spezies Quelle

90-43-7

Biphenyl-2-ol (vgl. 2-Hydroxybiphenyl) 22

12.4. Mobilitat

im Boden

im Lieferzustand: flissig
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

keine/keiner gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
12.6. Andere schidliche Wirkungen

nicht bekannt

ABSCHNITT

13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlun

gen zur Entsorgung

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden . Entsorgung gemaf den

behordl

ichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

120109

ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER
PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN
UND KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflaichenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen ;
halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -l6sungen; gefahrlicher Abfall

Revisions-Nr.: 1,09 -
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Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
120109 ABFALLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG SOWIE DER

PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBERFLACHENBEARBEITUNG VON METALLEN

UND KUNSTSTOFFEN; Abfalle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflaichenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen ;
halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lésungen; gefahrlicher Abfall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsqgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsqgruppe: -

Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. OrdnungsgemaRe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: -

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 55

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 0,0

(VOC):

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22

JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende

Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde flr diesen Stoff durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,4,7,9,14,15,16.

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europaische Union), ENCS (Japan),

ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)
Abkiirzungen und Akronyme

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Repr. - Reproduktionstoxizitat

Asp. Tox. - Aspirationstoxizitat

Acute Tox. - Akute Toxizitat

Aquatic Acute - Akute aquatische Toxizitat

Aquatic Chronic - Chronische aquatische Toxizitat

Eye Dam. - Augenschaden/-reizung

Eye Irrit. - Augenreizung

Skin Corr. - Atzwirkung auf die Haut

Skin Irrit. - Hautreizung

Skin Sens. - Hautallergen

Resp. Sens. - Inhalationsallergen

STOT SE - Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
STOT RE - Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
VOC - Fliichtige organische Verbindungen

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Aquatic Chronic 3; H412

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H304
H314
H315
H317
H319
H335
H400
H410
H411
H412
EUH208

Weitere Angaben

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann die Atemwege reizen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Enthalt 2-n-Butyl-benzo[d]isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Gbertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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